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Hilo Radiante Eléctrico

SERIE DTIP

DTIP-18 Hilo Radiante de 2 conductores apantallado

Especialmente indicado para obra nueva y reformas. Apto para bafios y cocinas.
Calefaccion total para viviendas, oficinas, areas deportivas, naves industriales, iglesias, garages etc...
Conexion en un unico extremo del hilo.

Posibilidad de calefaccién directa o por acumulacion
10 afios de garantia

Datos técnicos:

Hilo Radiante de 2 conductores apantallado, 230V AC a 50Hz.
18W/m lineal

Secciéon 7,4 mm?

Aislamiento del conductor XLPE(Polyethylene)

Cubierta del aislamiento PVC 90°C,

Temperatura Max. 65°C

Descripcion Watts Longitud Voltaje Cadigo Precio €
DTIP-18 134 7 230V 89834311 90,26
9 DTIP-18 270 15 230V 89834329 102,30
DTIP-18 395 22 230V 89834337 103,77
DTIP-18 535 29 230V 89834345 121,00
DTIP-18 680 37 230V 89834352 138,36
DTIP-18 790 44 230V 89834360 150,52
DTIP-18 935 52 230V 89834378 167,93
DTIP-18 1075 59 230V 89834386 194,64
DTIP-18 1220 68 230V 89834394 189,93
DTIP-18 1340 74 230V 89834402 198,00
DTIP-18 1485 82 230V 89834410 217,13
DTIP-18 1625 90 230V 89834428 224,50
DTIP-18 1880 105 230V 89834436 237,42
DTIP-18 2135 118 230V 89834444 271,82
DTIP-18 2295 130 230V 89834451 294,37
DTIP-18 2775 155 230V 89834455 301,22
1 m de fijacion de plastico para hilo radiante 19805266 1,74
25 m Devifast fijaciones metalicas 19808195 46,57

5 m Devifast fijaciones metalicas 19808187 15,25




Hilo Radiante Eléctrico

SERIE DTIP

DTIP -10 Hilo Radiante de 2 conductores apantallado

Especialmente indicado para suelos de madera y/o delicados.
Conexién en un tnico extremo del hilo.

Posibilidad de calefaccion directa o por acumulacion

Hilo especifico capa combinar con sistema Devicell Dry™

10 afios de garantia

Datos técnicos: R
Hilo Radiante de 2 conductores apantallado, 230V AC a 50Hz.
10W/m lineal 120N

Seccion 7,4 mm?

Aislamiento del conductor XLPE(Polyethylene) @
Cubierta del aislamiento PVC 90°C,

Temperatura Max. 65°C

Descripcion Watts Longitud Voltaje Cadigo Precio €
DTIP-10 100 10 230V 89820815 100,41
DTIP-10 200 20 230V 89820823 118,25
DTIP-10 300 30 230V 89820831 125,83
DTIP-10 400 40 230V 89820849 151,92
DTIP-10 500 50 230V 89820856 175,51
DTIP-10 600 60 230V 89820864 189,57
DTIP-10 700 70 230V 89820872 227,39
DTIP-10 800 80 230V 89820880 244,20
DTIP-10 900 90 230V 89820898 264,98
DTIP-10 1000 100 230V 89820906 270,88
DTIP-10 1200 120 230V 89820914 297,03

DTIP-10 1400 140 230V 89820922 323,11




Suelo Rad. Eléct. para tarima flotante tipo click.

Devicell Dry™

Para instalar sobre un firme sin necesidad de preparativos: Mortero, pasta niveladora,
adhesivos, siliconas etc... Rapido y sencillo

Devicell Dry™: Placas de aislamiento para usar en combinacién con hilo radiante eléctrico
DTIP-10

La combinacién de un aislante y un suelo radiante, asegura la distribucién del calor por toda la
superficie de forma homogenea a la vez que lo irradia hacia arriba.

Como resultado de ello, una relativamente baja cantidad de energia sera suficiente para
proporcionar el confort deseado de calefaccion y en tiempos de reaccion 6ptimos.

El sistema puede ser instalado encima de suelos de hormigén o instalando directamente sobre
DevicellDry ™ suelos de madera sin preparaciones adicionales.

DevicellDry ™ puede instalarse sobre cualquier tipo de suelo siempre que esté limpio, firme,
nivelado y sin ningun tipo de rugosidad.

DevicellDry™ se suministra en conjuntos de 2, 5 y 50m?, respectivamente

El conjunto se compone de placas de aislamiento y fijaciones para unir las planchas

Especialmente indicado: Instalaciones para suelos de tarima flotante tipo click en el que se
busque maximo aislamiento, rapidez y facilidad de instalacion:

Reformas en las que el recrecimiento del nuevo suelo es un problema.

Calefaccion en suelos técnicos que se precise instalar y desinstalar : Oficinas, stands, casetas
de obra, pisos y naves en alquiler etc..

Datos técnicos:

Tamanio de la plancha: 50 x 100 cm.
Contenido: Caja de 5m2 ( 10 planchas + fijaciones )
Caja de 2m2 ( 4 planchas + fijaciones )
Caja de 50m? (100 planchas + fijaciones)
Coeficiente de aislamiento (U): 3
Grosor : 13mm ( 12 mm aislante EPS retardante de llama + 1 mm de aluminio)
Resistencia a la deformacion: 3,67 toneladas /m?
Hilo calefactor compatible: EFTPC™ -10

Descripcién Cadigo Precio €

DevicellDry ™ 2m2 plancha 0,5 x1 m aislante poliestireno con aluminio. 13mm espesor 19002301 152,86

DevicellDry ™ 5m2 plancha 0,5 x1 m aislante poliestireno con aluminio. 13mm espesor 19002300 358,72

DevicellDry ™ 50m2 plancha 0,5 x1 m aislante poliestireno con aluminio. 13mm espesor 19002302 3.020,47




Malla Radiante Eléctrica

SERIE DSVF
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DSVF-100. Malla Calefactora de 100 W/m?;

Desde 1 hasta 20 m?. Ancho Malla 0,5 m
Sistema Unico de calefaccion.

Especialmente indicado para obras en que se busque maxima sencillez e instalaciones rapidas

tanto en obras nuevas como reformas.
Usos tanto en obra nueva como en reformas.

Datos tecnicos:

100W/m?2

230V AC a 50 Hz.

Cable mono-conductor

Grosor de la malla de solo 2,5mm . Ancho de Malla 0,5 m

Gran resistencia frente a fuerzas mecanicas,capacidad de deformacién
Homologacion IEC 335-2-96/SEMKO.

10 afios de garantia.

Descripcién Watts Superficie Voltaje Caodigo Precio €
DSVF-100 100W 1 m? 230V 83001450 108,92
DSVF-100 150W 1,5 m? 230V 83001452 132,79
DSVF-100 200W 2m? 230V 83001454 168,04
DSVF-100 250W 25m? 230V 83001456 199,05
DSVF-100 300W 3m? 230V 83001458 232,22
DSVF-100 350W 3,5m? 230V 83001460 263,62
 DSVF-100 400W 4m? 230V 83001462 297,00
DSVF-100 500W 5m? 230V 83001464 331,32
DSVF-100 600W 6 m? 230V 83001466 380,11
DSVF-100 700W 7m? 230V 83001467 440,75
DSVF-100 800W 8 m? 230V 83001468 495,93
DSVF-100 900W 9m? 230V 83001469 513,90
DSVF-100 1000W 10 m? 230V 83001470 570,67



Malla Radiante Eléctrica

SERIE DSVF

DSVF -150. Malla Calefactora de 150 W/m?;

Desde 1 hasta 20 m2? .Ancho Malla 0,5 m.
Sistema unico de calefaccion.

Especialmente indicado en bafios, cocinas.
Usos tanto en obra nueva como en reformas.

Datos tecnicos:

150W/m?2

Cable mono-conductor apantallado

230V AC a 50 Hz.

Grosor de la malla de solo 2,5mm . Ancho Malla 0,5 m.

Gran resistencia frente a fuerzas mecanicas,capacidad de deformacién de 600N
Homologacion IEC 335-2-96/SEMKO.

10 afios de garantia.

Descripcion Watts Superficie Voltaje Codigo Precio €
DSVF -150 150 1m? 230V 83001480 107,95
DSVF -150 225 1,5 m? 230V 83001482 131,39
DSVF -150 300 2m? 230V 83001484 166,14
DSVF -150 375 2,5m? 230V 83001486 206,47
DSVF-150 450 3m? 230V 83001488 235,39
DSVF-150 525 3,5m? 230V 83001490 274,06
DSVF-150 600 4 m? 230V 83001492 287,03
DSVF-150 750 5m? 230V 83001494 340,44
DSVF-150 900 6 m? 230V 83001496 360,84
DSVF-150 1050 7m? 230V 83001497 415,93
DSVF-150 1200 8 m? 230V 83001498 472,17
DSVF-150 1350 9m? 230V 83001499 509,76

DSVF-150 1500 10 m? 230V 83001500 599,04




Malla Radiante Eléctrica

Alfombra Suelo Radiante Eléctr. para reformas. Sistema Click & Plug

Para instalar sobre un suelo existente, y sobre la alfombra de suelo radiante colocar directamente tarima
tipo click, moqueta etc...

La alfombra de suelo radiante eléctrico consta de una espuma aislante, una malla calefactora y una
alfombra para recubrir el sistema. Esta alfombra calefactora siempre debe ser controlada con su
kit de regulacién para asi evitar sobrecalentamientos.

El sistema de calefaccion de alfombra de suelo radiante ha sido disefiado para poner bajo suelos
con sistemas de instalacién en seco. Es decir, sin que en el proceso de instalacién no intervenga
liquido alguno. Ejemplo: Suelos de tarima.

La alfombra de suelo radiante eléctrico se suministra en potencias de 55W/m? y 100 W/m?,
aptas para suelos de madera y/o delicados y cumple con la normativa EN / IEC 60335-1 y

EN /IEC 60335-2-106 sobre suelos desmontables.

Para un correcto uso , se recomienda que la resistencia térmica del suelo bajo el cual se va a
instalar no sea superiora 0,1 m2 K/ W.

La alfombra de suelo radiante eléctrico esta disefiada para aplicaciones en interiores y la
efectividad seramayor cuanto mas aislado termicamente esté el suelo.

Especialmente indicado para reformas en las que se va a renovar el suelo.
Aplicaciones mas usuales: Salones, dormitorios, sotanos etc...
Datos técnicos de alfombra de suelo radiante eléctrico:

Grosor: 8 mm
Tension de red: 230 V (50 Hz)

IP: IP X7
Potencias disponibles: 55W /m 20100 W/ m 2 .
Reduccion de valor de sonido a 17 dB e st R v

Valor de aislamiento: 8W/m2K

Max. amperios para alfombra de suelo radiante eléctrico: 10 Amp

Tamanfo de cada rollo de alfombra de suelo radiante: Desde 1m x 1m (1m?) hasta

1m x 5m? (5m?)

Superficie max. a calefactar con cada kit de alfombra de suelo radiante eléctrico. (Limite max. 10A)

® {’ Producto: Superficie maxima a calefactar:
Alfombra de 55W/m? 42 m?
Alfombra de 100 W/m? 23 m?

g~ ¥ » Denominacion Cadigo Precio €
Alfombra Suelo Radiante Eléctrico Consultar Consultar




Termostatos Suelo Radiante Eléctrico

Pl

SERIE DEVIREG 13X

Termostatos electronicos para montar sobre pared
Datos técnicos: :

Tensién de funcionamiento: 230 VAC +10% / -20%, 50 Hz
Relés:

- Cargaresistiva: 250V ~ 16 A

Unidad de sensor: NTC; 15kQ / 25°C

Margen de temperaturas:

- 130: (0) 5°-45° C

-131(0) 5°-35° C

- 132 (0) 5°-35° C,

Temperatura ambiente: -10° to +50° C

Proteccién anti-helada: 5° C

Indicador luminoso:

Sin luz: El sistema esta apagado

Roja: La temperatura no ha alcanzado el valor establecido
Verde: La temperatura ha alcanzado el valor establecido
Clase IP: IP 30

Dimensiones: 82mm x 82mm x 36 mm

v
Years

Denominacion Tipo de sonda Volatje Caodigo Precio €
DEVIREG 130 Sonda de suelo 230V 19112101 87,83
DEVIREG 131 Sonda de ambiente 230V 19112126 86,44
DEVIREG 132 Sonda de suelo + ambiente 230V 19112151 104,97

SERIE DEVIREG 53X

Termostatos electronicos para empotrar en pared.
Datos técnicos:
230 VAC +10/-20, 50 Hz
Relés:
* Carga resistiva : 230V~15A
Temp. de Ambiente:  -10°C hasta +30°C
Proteccion contra hielo: 5°C
Rango de temperatura:
+530:5-45°C
+531:5-35°C

» 532 : 5-35 °C limitador de temp. del suelo: 20-50° C

Categoria IP : 31
Supervision de fallos en el sensor:

15A
. 7
Years

Indicador LED:

* Sin luz : El sistema esta apagado.

* Luz Roja : La temperatura fijada no se ha alcanzado.

* Luz Verde: La temperatura fijada se ha alcanzado.

* Luz Verde parpadeante: Problemas en el sensor del suelo.
Dimensiones: 85mm x 85 mm
Denominacion Tipo de sonda Cadigo Precio €
DEVIREG 530 Suelo 19116420 98,36
DEVIREG 531 Ambiente 19116421 97,84
DEVIREG 532 Suelo + ambiente 19116422 122,81



Termostatos Suelo Radiante Eléctrico

SERIE DEVIREG™ 535

DEVIREG™ 535: Cronotermostato digital

» Termostato 3 en 1 ( Cronotermostato digital , termostato y termémetro)
* Seleccion de bloquedo de temperatura maxima en suelo, especialmente apto para suelos
de madera.
* Muestra la temperatura real
» Sensor de vigilancia, desconectando la calefaccion en caso de posible incidencia.
* 4 posibles programas:
* Program 1: Modo manual - Temperatura constante 24 horas
al dia todos los dias de la semana.
* Program 2: Modo trabajo -La temperatura desciende al modo .
ahorro durante periodos del dia y de la noche toda la semana
* Program 3: Modo ahorro: La temperatura desciende durante
la noche toda la semana.
* Program 4: Programa semanal combinando de Lunes a Viernes
program 2 y Sabado y Domingo Program 3. reconociendo entre
dias de trabajo y dias festivos.

Seleccién de tipo de sonda:
* Suelo: Seleccidén especial para bafios.
* Luz Verde; El sistema esta encendido, se ha alcanzado la
temperatura fijada.
* Luz Verde parpadeante: Defecto en el sensor del suelo.
* Luz Roja: Sistema calentando y en funcionamiento.
* Luz Verde y roja alternativamente: El limite de temperatura
del suelo impide que se alcance la temperatura de ambiente que
se habia fijado.

Datos técnicos:

Voltaje: 180-250V , 50/60 Hz
Categoria IP: 31
Carga: 230V~15A /3450W
consumo energia encendido: Max 0,3 W
Temp. Ambiente; -10°C hasta +30°C
Proteccion contra hielo: 5°C
Rango de temperatura:
» 5-35° con sensor de ambiente
* 5-45°C con sensor de suelo unicamente.
* Max. para el suelo. 20-50°C
* Min. para el suelo. 10-45°C
Unicamente cuando estén instalados ambos sensores.

Supervision de fallos: El termostato consta de un circuito monitorizado, que
apagara la calefaccion si el sensor presenta algun fallo o sufre algun cortocircuito Yaits
Dimensiones: 85mm x 85mm

Ll T

il B ' Denominacion Tipo de sonda Cédigo Precio €
DEVIREG 535 Suelo, ambiente o suelo + ambiente 19116609 139,76




Termostatos Suelo Radiante Eléctrico

SERIE DEVIREG 550

DEVIREG™ 550: Termostatos electrénicos inteligentes.

» Cronotermostato inteligente con 336 programaciones semanales.

* Inteligente On:

* Inteligente Off :

El termostato decide cuando se tiene que encender para que la casa este a
la temperatura deseada a la hora requerida.

Usted no necesita programar la hora de puesta en marcha, solo la hora que
llegara a casa y el termostato calcualra con qué antelacion se tiene que
encender para que cuando usted llegue, tenga la temperatura requerida

Puede desconectar la funcién inteligente y usted controla cuando se enciende.
Valido para tarifa de discriminacién horaria.

* Funcién Ventana Abierta: Si abre la ventana, el termostato se apaga automaticamente.
* Seleccion de tipo de sonda:

Suelo: Seleccién especial para bafios.
Ambiente: Aplicaciones usos especificos.
Combinada suelo + ambiente: Estancias uso generico.

* Network Funcion en red:

* Funcién domética:

Datos técnicos:

Margen de temperaturas: +5°C ~ +35°C

Combinado con sistema PC Pro™, podra saber exactamente que ha sucedido
en el periodo seleccionado ver que hora se pone en marcha y se apaga
DEVIREG 550™ al tiempo que controla la temperatura

Posibilidad de manejar a través del PC hasta 239 termostatos.

Especialmente indicado para: Hoteles, oficinas, colegios, grandes superficies €

Combinado con sistema Web Home™ podra manejar la calefaccion de su .
hogar a través de Internet o desde el teléfono movil

El sistema le informa mediante SMS o email de posibles cambios

mientras usted no se encuentra en casa.

Posibilidad de domotizar con conexién de alarma para seguridad 24h.
Especialmente indicado para: Segundas viviendas, servicios

de mantenimiento de edificios, oficinas, naves industriales etc..

Margen de temperatura del suelo: +20 °C ~ +50°C Years

Tensién: 180 - 250V
Carga: 250V ~ 16 Amp

Interruptor: Un polo

Reserva de la bateria: >100 horas
Caida de ahorro: 0°C a -15°C
Off-set: - 5.5°C a + 5.5°C

Clase IP: 30

Tipo de sensor: NTC, 15kQ /25°C

EEED

Denominacion

Tipo de sonda Cadigo Precio €

DEVIREG 550
DEVIREG 550 Plata

19150031 158,28
19150085 164,21

Suelo, ambiente o combinada suelo + ambiente




Sistemas de Control

SERIE DEVILINK™ - Pantalla en color, tactil e inalambrica

Sistema de control inalambrico para calefaccion por suelo radiante eléctrico
Devilink ™ es un sistema inalambrico de control para la calefaccién por suelo radiante eléctrico

Gestionando todos los termostatos a través de una unidad inteligente. este sistema,

el Devi ™ CC (Controlador Central)

Esta equipado con una pantalla tactil a color, en castellano, aunque podra elegir otros idiomas.
A partir de esta unidad central, puede controlar toda la instalacion.

A través de Devilink ™ CC se comunica sin cables con todos los demas unidades Devilink™
de la instalacion.

En las habitaciones estaran instalados Devilink ™ FT ( Termostatos de habitacion), para
encender o apagar la calefaccion,

También puede regular la temperatura de la estancia, ya que Devilink ™ FT posee una sonda
para medir la temperatura del suelo.

Si desea operar con la temperatura ambiente tiene la opcion de instalar un Devilink RS ™
(Sensor de ambiente), que le permitira medir la temperatura ambiente en dicha sala.

También puede ajustar la temperatura con Devilink™ RS.

Escenario de la instalaciéon

Devilink ™ RS

Devilink™ FT

BEOEEE

Devilink™ CC Years

Datos técnicos Devilink CC:

. Devilink ™ Controlador Central
~ Tensién de alimentacién 15V CC + 10%

El modo en espera, el consumo de energia Max. 2W
Pantalla tactil a color de 3,5 "TFT.
Temperatura ambiente 0a 40 ° C
La frecuencia de transmisiéon 868.42MHz
Transmisién en la gama normal edificios hasta 30 m
Max. numero de repetidores en cadena: 3
Transmision de potencia max. 1 mW
IP clase 21
Dimensiones 125 mm x 107 mm x 25 mm
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Datos técnicos Devilink RS

Rango de temperatura:
2-pole switch
Hysteresis

IP

Indicator

Temperatura ambiente:
Dimensiones

Datos Técnicos Devilink FT

Voltaje

Carga:

Relé bipolar:

Interruptor del relé
Hysteresis

IP

Indicador

Temperatura de ambiente
Tipo de sensor.
Dimensiones

(0)5-45°C

No

10,2 °C

IP 21

Diodo LED

0 hasta +40 °C
81x 66x22,5 mm

180-250V

15A / 3450W

Si

1-pole

10,2 °C

IP 31

Diodo LED

0 hasta +30 °C
NTC; 15kQ / 25°C
85x85x21 mm

Sistemas de Control

Denominacion Modelo Precio €
Devilink CC ¢/PSU . Alimentacion con bateria 19190000 581,66
Devilink CC ¢/PSU para max. 5 unidades 19190002 536,91
Devilink RS Termostato Sensor de Ambiente 19190004 75,04
Devilink FT Termostato Sensor de Suelo 16 Amp. y repetidor de sefial 19190005 91,16
Devilink BSU Bateria necesaria para instalador- Configuracion del sistema 19190006 53,13




Sistemas de Control

Sistema Web Home ™

Con el sistema Web Home™ usted puede controlar su casa a través de intenet. Ademas de la
calefaccién usted puede encender o apagar cualquier dispositivo de su casa.

Web Home™: Consiste en una unidad Web Home™ que se instala en carril DIN en el cuadro
eléctrico y a traves de modem GSM se comunica con un servidor en el cual el propietario

a través de internet.

Conectado a una red de termostatos DEVIREG™ 550 y su software, se puede probar y controlar la
puede acceder a el instalacion in situ.

A través de su menu configurador, verifica una lista de parametros de forma facil y sencilla para

una puesta en marcha y un manejo on line

Termo
Eléctrico

Fuente
Alimentacion

Datos técnicos DEVI Web Home™

Seccién minima del hilo de conexion entre Web Home™ y DEVIREG™ 550 : 0,75 mm?
N° maximo de DEVIREG™ 550 vinculados a DEVI Web Home™ : 31

Tarjeta SIM solo apta para sistema domético Web Home™, no valida para teléfono movil.
Bateria de seguridad para emitir sms en caso de fallo de suministro eléctrico.

Por razones de seguridad no se debe de instalar ningun aparato a la salida del relé.
Sistema de encriptacion de 128 bits

Especificaciones técnicas de unidad Web Home™
Consumo de energia: Max 3W

Carga resistiva: 250V ~ 2A

IP clase 20

Temperatura ambiente:-10°C hasta +40°C
Tamano: 53mm x 86mm x 105mm

Especificaciones técnicas de fuente de alimentacion:
Tensién de entrada: 230 VAC +10% / - 20%
Tensién de salida: 24VDC

Potencia de salida: 24W

IP clase 20

Temperatura de ambiente: - 10°C hasta +40°C
Tamano: 53mm x 86mm x 70mm

Denominacién Modelo Precio €
WEB-HOME Control calefacion y cualquier aparato de la casa a través de Internet se conecta al

termostato Devireg 550 ikl LT
Modulo auxiliar de 3 entradas y 3 salidas para WEB.HOME 19150532 200,64




Confort para el baino

Sistema antivaho especifico para espejos encastrados

Malla calefactora espejo anti-vaho

Descripcién Watts Longitud Tensién Cadigo Precio €

DSVF-150 75 0,8 x 0,6m 230V 83000300 129,88
DSVF-150 50 0,5x0,7m 230V 83000301 121,73

DSVF-140 48 0,6 x 0,6m 230V 83000302 124,67

Sistema antivaho para espejos sobre pared o en muebles de bano

Folio autoadhesivo - se pega detras del espejo- espejo anti-vaho

Descripcion Watts Longitud Tension Cadigo Precio €
Devifoil mirrow DFM 17,5W 274X358mm 230V 62000000 68,00
Devifoil mirrow DFM 40W 410x524mm 230V 62000001 94,44
Devifoil mirrow DFM 70W 708x524mm 230V 62000002 119,56

Toallero Eléctrico

Descripcion Watts Tension Codigo Precio €
Toallero Blanco 20W 230V 98806144 108,58
Toallero Cromo 20W 230V 98806151 132,64
] Toallero Blanco 40W 230V 98804941 121,98
Toallero Cromo 40W 230V 98804958 160,01
Toallero Blanco 60W 230V 98808140 161,63

Toallero Cromo 60W 230V 98808157 183,48






